A Datovy list

Teplovzdusny ventilator DEVItemp™

Teplovzdudny ventilator DEVItemp™ je kompletné pfenosny topny systém, ktery
predstavuje docasné, ale ucinné feSeni vytapéni. Teplovzdudny ventilator vydrzi teplo
i chlad a Ize ho pouzit ve vihkém a ndrocném prostfedi na stavenistich.

Integrovany termostat zajistuje, Ze pozadovana teplota zlistane konstantni, a spo-

prenosné topidlo nebo mize byt instalovan trvale.

‘hod Typ Hodnota
Vy ody: Casovy spina¢ U typd oznacenych T Ize nastavit az 24 hodin.
+ Odolna konstrukce. Nastavitelny termostat 3-6 kW, 0 az 40 °C.
Korozivzdorny. 9-21kW, 022 40°C.
> ) . Bezpecnostni termostat 3-6 kW =110"°C.
Pfenosna nebo trvala instalace. 9-21 kW = 160 °C.
, 2 e 3-21 kW =125 °C.

Snadna regulace, pétistupnova

fidici ventila¢ni jednotka. Trida kryti IP X4
Barva RAL 7004

Termostat zajistuje, Ze pozado-
vana teplota ziistava konstantni.

« Trida kryti IP 44.

Shoda s normami:

« Teplovzdusny ventilator DEVI-
temp™ spliiuje pozadavky normy
IEC60335-2-96.

Typ ‘ SxVxH[mm] | Napajeni Hm[cl)(;r;ost dB ‘ Kéd EAN
69811537 106T 410x435x420 3 %400 6 400/650 21/28 14,2 33-42 5703464010626
69812543 109T 410x435x420 3x400 9 400/650 36/45 14,9 33-42 5703464010039
69813509 115T 505x540x510 3x400 15 800/1 400 26/30 23,6 42-52 5703464003437
69814515 121T 505 x540x510 3x400 21 800/1 400 36,5/42 25,7 42-52 5703464008432

Prislusenstvi

Technické udaje Kéd EAN
19400514 Konzola pro uchyceni na sténu Pro DEVItemp™ 106T, 109T 5703435010464
19400522 Konzola pro uchyceni na sténu Pro DEVItemp™ 115T, 121T 5703435010471
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